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Let's Solve Water

Flygt pumpstation Compit Mini DXG

Flygt Compit Mini DXG ar ett kompakt pumpstationspaket, avsedd for pumpning av
sma avloppsfloden dar hogt pumptryck behévs. Kompakt utformad och anpassad for

grund forlaggning. Tillverkad av PE plast med isolerande mellanskikt. 240810

FLYGT Compit Mini DXG

Flygt Compit Mini DXG 25-11 levereras som ett komplett
pumpstationspaket avsedd for forlaggning i gronyta endast
dar djup forlaggning inte ar tillaten eller méjligt. Pumpsta-
tionen ar isolerad och mojliggor tillsammans med egna
anpassade frostskyddsatgarder, grund férlaggning.
Pumpstationen ar lamplig framst for pumpning av avlopps-
vatten fran hushall med mattlig vattenférbrukning och dar
hogt tryck behovs.

Installationsexempel ar pumpning av avlopp fran bastu
eller sjostuga upp till huvudbyggnadens sjalvfallsystem.

Pumpstationen ar tillverkad av PE ( Polyeten) med ett isoler-
ande mellanskikt som minskar risk for frysning och de risker
for driftstérningar och skador som frysning kan innebara.

Pumpstationspaketet inkluderar pumpbrunn, pump, tryck-
sensor, larmgivare och inomhusmonterat automatikskap.
Invandigt finns ett fabriksmonterat rérsystem med kopp-
lingsfot och gejdrérsystem for enkel anslutning av pump.

Fordelar med Flygt Compit Mini DXG:

- Isolerad och lagbyggande pumpbrunn.

- Effektiv 3-fas tuggerpump

- Nivatrycksensor for start och stopp funktioner

- Automatikskap fér inomhusmontage. Visar larm/drift.
- Larmnivagivare

Pumpstationspaket Compit Mini DXG
C-MINI/P-EP-ITL-08/DXG
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Flygt pumpstationspaket Compit Mini DXG

Installation, forprojektering;

Pumpstationen ar lagbyggande med inloppsréran-
slutningen nara markniva och kan med ratt forut-
sattningar monteras pa grunt djup. Placeringar nara
husets sovrum eller vid altan undviks om majligt da
tuggerpumpar kan lata nar pumpning startar.

—~=—— Avloppsventilation

Tilloppsledningen skall vara ansluten till en avlopps-
ventilation och férlaggas sa att tillrackligt sjalvfall
(lutning) mot brunnen erhalls. Pumpstationen far ej
forlaggas djupare an avsett. Installationen skall efter
behov kompletteras med frysskyddsutrustning sa-

som t.ex rdrisolering och varmekabel mm.
Elkanal-

isation

Inloppsror
Finns risk for uppflytning eller att pumpstationen kan PP

paverkas av stortfloden ovan eller under mark sa ska
stationen férankras, se manual. Omradet narmast
pumpstationen skall vara val dranerat aven vid
tillfalliga stérre nederbérdsmangder. Omgivande
vatten, tillfalligt eller permanent, far ej vara hogre an
3dm under markytan.

Viktigt att tanka p3;
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Pump, backventil,
roranslutning mm.

v
® Att elkanalisation avtatas sa att avlopps-
vatten eller lukt ej tranger ut den vagen. ) . )
e Att kompletterande frysatgarder gors. Forankring Utloppsror
® Att manualer for installation och drift foljs.
Tekniska data; Matt;
PUMPSTATIONSPAKET  C.MINI/P-EP-ITL-08/DXG 2511  Produktkod: 00-8643302
Compit Mini DXG 25-11 RSK: 588 48 76. (Pumpbrunn: 851260)
PUMP 1x Flygt pump/ styrsystem DXG. 3x 400V. 07
1,1kW/ 2,73A ‘
NIVAREGLERING Flygt Automatik FGC 211/S5 fér inomhusmontage, IP54 ‘ D712
Matt:130x180x 85mm (HxBxD). Motorskydds- och indi-
keringsfunktioner. Start/stopp sensor LTU 601 (4-20mA). . — g
Larmgivare Flygt NF-5. &
ANVANDNING Pumpstation fér mindre pumpbehov av orensat av- 7 F
loppsvatten (spillvatten) anpassad for grund forlaggning ~ | B
OVRIGT Tillverkad i polyeten (PE). Pumpbrunnsvolym = 175 L. a § E (
Vikt utan pumpar ca 47 Kg. = =
Anslutningar; Vent. férberedd; 1x PEM 63mm. Elkanal-
isation 1x PEM 50mm.Inlopp; d110mm. Utlopp PEM 40mm. n:”m“ﬁ]

Pumpen installeras semipermanent mot kopplingsfot via
gejdror. Lyftkedja i i RF stal. Rorgalleri PE. Kulbackventil av
gjutjarn. Anslutningskoppling for inlopp, ventilation,utlopp
och elkanalisation medfoljer e;.
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Se manual gallande tillaten hégsta grundvattenniva och
omgivande marktryck/ fyliningsniva samt vad som galler
vid/ for férankringsbehov.

Wle m Xylem Kundsupport for fragor om forsaljning och service

Let’s Solve Water mail: sverige@xylem.com

Xylem Sverige marknadsfor och séljer produkter fér pumpning, rening och cirkulation av
xylem.com/sv—se vatten - med rikstackande saljkontor och serviceverkstader



