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Flygt Compit 901P
Pumpstationspaket C-901P-EP-IEL-18/M3069

Pumpstationspaket med 1x 3-fas tuggerpump och 1x styrskap for inomhusmontage.

Pumpstationspaket med pump och inomhusautomatik. Férsedd med taligt PE-lock

Pumpstationspaketet levereras med en 3-fas tuggerpump MP3069. Pumpbrunnen ar utformad med
bottenmonterad kopplingsfot och rérutlopp PEM 40. Pumpstationspaketet &r avsett for avloppspumpning dar bade
hogt flode och hog tryckkapacitet efterstravas. Compit 901P-MP3069 &r en pumpstation med hog driftsdkerhet,
med en kraftig Flygt tuggerpump. Medféljande automatikskap har en plastkapsling avsedd for inomhusmontage
och med funktionalitet for motionskdrning, motorskydd, larm, larmlogg, larmutgadng m.m.

Pumpstationspaketet klarar perioder av infléde upp till ca 4 I/s forutsatt att pumpen har kapacitet att pumpa ut
motsvarande flode i ledningsnéatet. Paketet med lock av PE-material ar lampligt for forldggning i 6ppen markyta.
Alternativa pumpbrunnar kan ocksa bestillas med:

+ Betonglock, Klass A (maxbelastning fran fotgangare eller cyklister)

+ Betonglock, Klass B (gangtrafik och parkeringsomraden)

+ Gjutjarnsbeteckning/avlastningsplatta for korbara ytor, Klass D 40 ton.

Flygt Compit pumpstationer kan kompletteras med en kapbar forhojningsdel i I1angd 1400 mm eller 750 mm som
kan férlanga Compitstationen till max hojd 3000 mm respektive till 2400 mm.

Compit pumpstationspaket finns i flera olika utféranden med olika pumpkapacitet fér olika applikationer. Onskas
optimal driftsdkerhet (redundans) finns pumpstationspaket for dubbelpumpsutférande.

Enkelpumpstation Flygt Compit
C-901P-EP-IEL-18/MP3069

Pump: Flygt MP 3069-250,
2,4kW, 5,1A

@ Overgangskoppling frén PEM 40 till PEM 50

@ Med lock av talig PE-plast, lasbar 5
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Compit 901P, Enkelpumpstation C-901P-EP-IEL-18/M3069

Betéckning A MATT [mm] Artikelnummer
PE-lock 72 00-82 9535
Betonglock, Klass A: 33 00-82 92 53 <
Betonglock, Klass B: 78 00-8292 54 7 < I <]
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Sprangskiss
Optioner Art.nr. RSK nr.
Compit 901P-750, Forlangningsenhet 750mm ’
@ Forlznger till installationsdjup, 2355mm 00-844 5510 5893019
Forhaining med faringningsdel Cf)nlpit 90‘! P.-1400, Ifﬁrléin'gningsenhet 1400mm 00-844 55 11 5893018
med gejdror samt o-ringstatning Forlanger till installationsdjup, 3000mm
e Isolationsskiva
@ Isolationsskiva med forankringslist for forhdjningsdel. e TS o
— Compit 901H/P Inloppstatning, d110mm ror ’
o ",/-—ﬁ. Haltagning/halsag 102-108mm krévs. 00-85 08 62 5819569
— N [ . T ..
Compit 901H/P Inloppstatning, d160mm ror ’
,}/ Haltagning/halsag 152-158mm krévs. ekt 6y 51 g 70
Ovrig medféljande utrustning Art.nr. RSK nr.
. Tatnlngshylsg for kabel, DN100:ror 00-83 00 63 -
Kabelanslutning, start- och mandverpanel
\ Rorkoppling ’ o
@ PE-koppling. PEM 40mm till PEM 50mm. 00-8508 22
[y solationsskiva 00-654 09 07 -
Isolationsskiva med forankringslist for pumpbrunn.
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All information som presenteras i detta dokument anses vara tillforlitlig och i enlighet med vedertagen teknisk praxis. Xylem lamnar dock
inga garantier for att denna information ar fullstéandig. Anvandare ar ansvariga for att utvardera enskilda produkters lamplighet for specifika
tillampningar. Xylem kan inte héllas ansvarigt fér nagra direkta eller indirekta skador som uppstar till foljd av forséljning, aterforséljning eller
felaktig anvandning av dess produkter. Kan komma att dndras utan féregaende meddelande.

© 2025 Xylem Inc. or its affiliate. All rights reserved. Flygt Compit is a trademark of Xylem or one of its subsidiaries.
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